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X-LIFE - MESSBAR BESSER

Hohere Tragzahlen - zuverladssig - flexibel

Geschwindigkeitin m/s

Wettbewerber 1
Wettbewerber 2
Wettbewerber 3
Wettbewerber 4
KUVE25-B
KUVE25-B-HS

Fiihrungswagen

Verschlusskappen
aus Kunststoff

. Fiihrungsschiene
4

Spezialkopfstiick )
mit Abstreifer und

Frontblech 1

Produkteigenschaften

e Highspeed-Profilschienenfiihrung KUVE25-B-HS
fiir Geschwindigkeiten bis zu 10 m/s

e Integriertes Schmiermittelreservoir

e Starre, robuste Sattelplatte

e 0-Anordnung, 2-Punkt-Kontakt

e Komplementsystem

e Stahl-Walzkorper

Technische Vorteile

e Optimiert fiir Hochgeschwindigkeitsanwendungen

® Hohe Funktions- und Crashsicherheit

e Modulares System

e Kompakte, einbaufertige Einheit

e Keine Reduzierung der Tragzahlen oder Steifigkeit
im Vergleich mit Standard-Design der gleichen
Grofle und Variante

e Austauschbar mit Standard KUVE ..-B
der gleichen Grofle



X-LIFE - MESSBAR BESSER

Kundennutzen

e Héhere Tragzahl

e [dngere Lebensdauer

e Hohe Dynamik (10 m/s)

e Hohere Zuverldssigkeit

e Flexibilitdat

e GleichmafRiges Laufverhalten
e Geringe Lagerhaltungskosten
e Kompaktes Design

Anwendungen

e Robotik und FPD sowie Handlingsgerdte

e Medizinische Gerdte Verfiigbare Typen
e Fertigungsautomatisierung e KUVE25-B-HS

e Verpackungsindustrie

e Elektronik-Fertigung
e Druckindustrie

® X-life Kernaspekte ® Zusdtzliche Aspekte
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Alle Angaben wurden sorgfaltig erstellt
und uberpriift. Fiir eventuelle Fehler oder
Unvollstandigkeiten konnen wir jedoch
keine Haftung tibernehmen. Technische

Anderungen behalten wir uns vor.
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