
We pioneer motion

滑动轴承
适用于所有移动的物体
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舍弗勒滑动轴承 
— —成功经验

75 年来，舍弗勒集团一直凭借 INA  
品牌生产和销售各种高质量的滑动轴
承。这包括 ELGOGLIDE 和 ELGOTEX  
滑动衬套以及金属聚合物复合滑动轴
承。几十年来，关节轴承和杆端的经典
设计始终引领全球的滑动轴承技术。
客户不仅赞赏我们的全系列技术产品，
也同样重视我们的专业建议。在与业务
伙伴共同开发的标准化应用程序以及
相关项目的解决方案中，我们的产品获
得了肯定。
通过公司内部实验室和外部机构反复
的资格认证和进一步优化，印证了舍弗
勒滑动轴承的可靠性。这意味着我们
不仅能确保产品质量，而且能提供专业
的应用咨询。
希望您喜欢以下内容。

汽车
工程机械

桥梁
印刷机

流体技术
地面运输车
输送技术
林业机械
园林工具

建筑
高速列车
工业齿轮
仓储技术
农业机械
摩托车
商用车

电动工具
泵

太阳能系统
运动装备
体育场

钢铁行业
水坝
电车

纺织机
交通设施
包装机

机械工具
风电设备
水泥厂

我们的 
滑动轴承世界
顺序不分先后

滑动轴承也可用在起重机、 
叉车和门式货车上。

适合各种应用的理想解决方案
舍弗勒是全球最大的滚动轴承、滑动轴承和线性技术供应商
之一。我们公司的产品质量广泛受到工业和汽车领域的领先
制造商及运营商的信赖，因为我们能为几乎所有应用提供在
技术方面完美且经济的解决方案。INA 滑动轴承提高了机器
和工艺的可靠性和操作性能。依托专业的技术咨询和全球销
售网络，我们始终致力于帮助客户降低总成本（TCO）。
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产品组合关节轴承和杆端
从免维护到需维护

滑动衬套
高效全能

需维护的关节轴承 杆端 

ELGOGLIDE 织物的结构

免维护的 ELGOGLIDE  
关节轴承

免维护的 PTFE 复合材料关
节轴承

ELGOTEX 缠绕衬套 金属聚合物 
复合衬套

滑动衬套可用于旋转和摆动运动，也可用于短冲程或长冲程线性运动。  
在免维护方面，除了金属聚合物复合滑动轴承，舍弗勒还提供采用  
ELGOGLIDE 织物的滑动衬套和 ELGOTEX 缠绕衬套。

舍弗勒的关节轴承和杆端可提高机器和系统以及车辆和设备的性能。 
即使在恶劣的环境条件下，也具有高承载能力，并且运行可靠、使用寿命长。

免维护 ELGOGLIDE  
滑动衬套

由 PTFE 和支撑纤维组成的 PTFE 织物

树脂基体

支撑纤维

粘接到钢支撑体

复合衬套是用于最小径向和
轴向安装空间的滑动轴承。 
钢背和青铜背衬套可作为衬
套、法兰衬套、止推垫圈和
压条使用。青铜背款式具有
良好的耐腐蚀性、导热性和
抗磁性。复合衬套特别适合
要求最小摩擦的应用场合。

款式
•	  E40: 免维护材料
•	  E50: 低维护材料 

例如在商用车、运输系统和
农业机械中的高应力支承
点，通常配备用油脂或油润
滑的实心滑动轴承。利用一
种环保工艺，ELGOTEX 滑动
衬套非常适用于替代需要维
护的青铜或钢制轴承。缠绕
衬套免维护、无腐蚀且耐磨
损。

款式
•	 标准 ELGOTEX
•	  ELGOTEX-WA 衬套： 

应用于水下。 
ELGOTEX-WA 衬套用于转
向装置，已经过德国劳埃
德船级社认证。

采用 ELGOGLIDE 织物的滑
动衬套可提供实心款式。这
种款式比起传统的滑动衬套
能够承受更大的力，因此可
以替代钢、青铜和塑料滑动
轴承。得益于高性能的滑动
层 ELGOGLIDE，我们的产品
格外耐用，非常适合小回转
运动。由于其摩擦系数特别
低，因此也适用于要求最小
摩擦的应用场合。重要的应
用领域是风力涡轮机、卡车
或起重机。 

我们以 ELGOGLIDE 品牌推
出基于 PTFE 织物的高性能
免维护滑动材料。我们建议
将其用于要求最小摩擦的应
用场合。

款式
针对不同的要求：
•	  ELGOGLIDE
该标准材料具有 25 N/mm² 
至 300 N/mm² 的最高动态
表面压力，使用寿命长。
•	  ELGOGLIDE-W11
动态表面压力范围从 
1 N/mm² 到 150 N/mm² 的
材料，即使在低表面压力下
也维持低摩擦系数。

在小直径范围，我们提供免
维护的关节轴承，其滑动材
料基于 PTFE 复合材料。 
产品组合的直径范围为  
6 mm – 30 mm。

款式
针对不同的尺寸系列：
•	  PTFE 复合材料
滑动材料是一种包裹支撑体
的塑料复合材料。
•	  PTFE 膜
滑动材料是一种金属织物 
材料。

需要维护的关节轴承由钢/
钢或钢/青铜组合而成。必须
润滑这些轴承以防止金属碰
触而使轴承磨损。
钢/钢轴承的表面含磷酸锰，
从而满足耐磨性的要求。金
属表面的有效分离确保了最
佳的磨合性能。

除关节轴承外，舍弗勒还提
供广泛的杆端产品系列：
•	 免维护和需维护 
•	 内螺纹和外螺纹 
•	 防锈 
•	 可夹紧且可焊接
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产品组合产品组合一览

除了我们的 标准产品组
合，我们还提供针对客户
和 特定应用的产品。

我们很乐意为您提 
供咨询。

产品家族 金属聚合物
衬套 E40 

金属聚合物
衬套 E50 

ELGOTEX
缠绕衬套

ELGOGLIDE
衬套 

钢 / 钢2) 

 

钢 / 青铜2) 

 

PTFE 复合材料或  
PTFE 膜2)

ELGOGLIDE 关节轴承2)

 

PTFE 玻璃纤维增​​强塑料 
 

运行 摆动 / 旋转 / 线性 摆动 / 旋转 / 线性 摆动 / 旋转 / 线性 摆动 / 旋转 / 线性 摆动 / 倾斜 摆动 / 倾斜 摆动 / 倾斜 摆动 / 倾斜 摆动 / 倾斜

维护 免维护 低维护 免维护 免维护 需维护 需维护 免维护 免维护 低维护

干运行 不含 
固体润滑剂的润滑脂

干运行 干运行 含 
固体润滑剂的润滑脂

不含 
固体润滑剂的润滑脂

干运行 干运行 不含 
固体润滑剂的润滑脂

产品系列 EGB
EGBZ
EGF
EGW
EGS

衬套
衬套，英寸尺寸
法兰衬套
止推垫圈
压条

EGB
EGBZ

EGW
EGS

衬套
衬套，英寸尺寸

止推垫圈
压条

ZWB
ZWB..-WA

衬套
衬套，防水

ZGB 衬套 GE..-DO
GE..-FO
GE..-LO
GE..-HO
GE..-ZO
GE..-SX
GE..-AX

ISO 12240-1，系列 E
ISO 12240-1，系列 G
ISO 12240-1，系列 W
圆柱套口
英寸尺寸
ISO 12240-2
ISO 12240-3

GE..-PB ISO 12240-1，系列 K GE..-UK
GE..-FW
GE..-PW

ISO 12240-1，系列 E
ISO 12240-1，系列 G
ISO 12240-1，系列 K 

GE..-UK-2RS
GE..-FW-2RS
GE..-DW
GE..-SW
GE..-AW

ISO 12240-1，系列 E
ISO 12240-1，系列 G
ISO 12240-1，系列 C
ISO 12240-2
ISO 12240-3

GE..-DF ISO 12240-1，系列 C

孔径
样本上尺寸范围1) 3mm 至 300mm 8 mm 至 100 mm 20 mm 至 200 mm 30 mm 至 200 mm 6 mm 至 1000 mm 5 mm 至 30 mm 5 mm 至 30 mm 17 mm 至 1000 mm 320 mm 至 670 mm

承载能力 动态 140 MPa 70 MPa 140 MPa (ZWB..-WA 50 MPa) 300 MPa 100 MPa 50 MPa 100 MPa 300 MPa 80 MPa

静态 250 MPa 140 MPa 200 MPa (ZWB..-WA 150 MPa) 300 MPa 500 MPa (300 MPa GE..-ZO) 125 MPa 250 MPa 500 MPa 120 MPa

工作温度 −200°C 至 +280°C −40° C 至 +110° C −20° C 至 +130° C −50° C 至 +150° C −60° C 至 +200° C −60° C 至 +250° C −50° C 至 +200° C −50° C 至 +150° C −20° C 至 +75° C

允许的速度 v 2.50 m/s v 2.50 m/s v 0.18 m/s v 0.30 m/s v 0.10 m/s v 0.10 m/s v 0.40 m/s, 0.21 m/s v 0.30 m/s v 0.12 m/s

摩擦系数 µ 0.03 至 0.25 µ 0.02 至 0.2 µ 0.03 至 0.2 µ 0.02 至 0.2 µ 0.08 至 0.22 µ 0.1 至 0.25 µ 0.05 至 0.2 µ 0.02 至 0.2 µ 0.05 至 0.25

优点 •	 按照标准 DIN ISO 3547 
•	高承载能力 
•	低摩擦系数 
•	低磨损 
•	适用于水力操作 
•	适用于介质润滑 
•	青铜设计：防潮、耐海水、

无腐蚀

•	 按照标准 DIN ISO 3547 
•	 高承载能力 
•	 低摩擦系数 
•	 低磨损 
•	 适用于水力操作 
•	 无需补充润滑， 

初次润滑足以维持使用寿命
•	 青铜设计：防潮、耐海水、

无腐蚀

•	按照标准 DIN ISO 4379
•	高承载能力 
•	低摩擦系数 
•	低磨损 
•	重量轻 
•	耐介质
•	抗冲击和振动

•	按照标准 DIN ISO 4379
•	极高承载能力 
•	低摩擦系数 
•	低磨损 
•	使用寿命长
•	高操作安全性
•	降低应用的总成本  

(TCO)

•	成品已进行初始润滑，以优化磨
合性能

•	与行业内其他产品相比，通过延
长使用寿命来降低总成本 (TCO)

•	提高操作安全性
•	最多可补偿 17° 的 

倾斜度（FO 系列）

•	使用寿命长
•	可靠
•	高操作安全性
•	宽温度范围

•	使用寿命长
•	高操作安全性
•	由于免维护， 

因此成本效益高
•	低摩擦系数

•	高使用寿命 
和长滑行路程

•	高操作安全性
•	由于免维护，因此成本效益高
•	低摩擦系数
•	高承载能力 

减小了体积
•	最多可补偿 17° 的  

倾斜度（FW 系列）

•	高操作安全性
•	通过润滑进行 

防锈和防尘密封
•	低摩擦系数
•	可用于大小旋转角度
•	吸收振动

款式 •	 半片式轴瓦
•	 球形杯件轴瓦
•	 成型件

•	 半片式轴瓦 •	  RS 密封圈 •	  RS 密封圈 •	不同的径向游隙
•	尺寸稳定
•	不对称轴承
•	波纹管密封
•	  RS-/TS 密封圈

•	 防腐蚀
•	  RS-/TS 密封圈
•	不对称轴承
•	四点轴承

•	防腐蚀
•	也可根据客户要求提供轴向

关节轴承

滑动衬套 关节轴承

2) 这些关节轴承也可提供杆端款式。1) 可提供所有型号的特殊尺寸。
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应用多种应用领域 –  
使用滑动轴承

机械臂

采矿机械

卡车

摩托车

叉车

钻井平台

农业机械中的 
安装位置 
•	 铰链
•	 座椅系统 
•	 转向装置 
•	 吊架
•	 杆
•	 电路
•	 踏板
•	 轴

工程机械中的 
安装位置
•	 起落架
•	 后视镜调整
•	 液压缸
•	 液压泵阀门
•	 扶手
•	 臂节
•	 挡风玻璃雨刷器

流体技术中的 
安装位置 
•	 液压马达
•	 液体泵
•	 阀门
•	 齿轮泵
•	 液压缸
•	 蝶阀

农业机械

工程机械

流体技术 (来源: KSB)
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应用 
炼钢钢铁厂的应用

 
钢包转塔中的关节轴承

舍弗勒为钢铁生产过程中的各个步骤提供解决方
案。不管是转炉、钢包转塔，还是模具、铸模拱或
冷却床，都能在舍弗勒的产品组合中找到合适的
滑动轴承。

带 Durotect-P 涂层的特殊关节 
轴承用于转炉轴承

钢包转塔转炉 带塑料滑动层的轴向关节轴承带 Durotect-P 涂层的径向关节轴承

转炉

冷却床

起重机

钢包转塔

硬模

连铸

变速箱

炼钢过程中滑动轴承的安装位置

轧钢机

在转炉中用生铁炼钢。装满的转炉容器总质量约为 2000 
吨。我们将较长寿命的滑动轴承用于支撑环中的容器，使其
重新在转炉壳体中回转以进行浇注过程。在重物和冲击载 
荷下的缓慢回转运动要求轴承具有极高的静态承载能力。 
因此，舍弗勒提供带特殊 Durotect-P 涂层的关节轴承。

在钢包转塔，即连铸设备的起点，免维护的 ELGOGLIDE  
关节轴承可供使用于支撑臂连杆。也可配合钢包转塔的 
设计，使用带有由玻璃纤维和PTFE制成的塑料滑动层的关 
节轴承。
带塑料滑动层关节轴承：
...免维护。 
...高负荷。 
...能抵抗冲击。 
...仅需很小的安装空间。 
...适合摆动运动。 
...不需要维护成本。 
...可再加工。 
...使用寿命长。

自 1975 年以来，舍弗勒在全球范围内为钢包转塔提供轴承
取得了成功。根据产量从 150 吨/小时至 500 吨/小时的不 
同塔架尺寸，对应使用公称尺寸范围从180 mm 至 600 mm 
的轴承。
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应用 
轨道轨道车辆的应用

倾斜控制技术加快行驶速度

车身和转向架的轴承解决方案
离合器

稳定器转向架，悬架

车厢连接

登车辅助设备

门系统

受电弓

倾斜控制技术中，带波纹管密封的免维护关节轴承的示例安装位置

有轨电车的许多地方也使用舍弗勒滑动轴承

舍弗勒滑动轴承已在多处使用。 
例如在电车、地铁和高速火车中。

中心关节轴承的系统解决方案 免维护的径向关节轴承，用于稳定车身和悬挂减震器

车体之间的连接以及车体与转向架的连接有多种轴承 
布置方案。

径向关节轴承： 
在车身连接区域，可使用 ELGOGLIDE 滑动织物的免维护轴
承，也可使用需维护的带或不带杆端的径向关节轴承。在交
付时可对这些轴承进行防腐处理，并具有高性能、使用寿命
长和低摩擦的特点。
轴向/角接触关节轴承： 
如需承受高轴向力，应选择轴向和角接触关节轴承的解决方案。
特别是免维护的 ELGOGLIDE 轴承，其性能高于平均水平， 
且使用寿命长。
中心接头系统： 
作为即装即用的单元，完整的中心接头是一个有利的选择，
可以大为简化周边设计。轴承单元本身带有集成的防提安 
全装置。

对关节轴承的最高要求
选择现代轨道车辆的关节轴承时，免维护和使用寿命长非常
重要。这就是越来越多的客户选择免维护关节轴承的原因。 
 

 
例如，小尺寸用于门系统，中等尺寸用于倾斜控制技术， 
大尺寸用于离合器。无论在何处使用，滑动轴承都具有
承载能力强、可靠性高和使用寿命长的特点。

采用倾斜控制技术的车辆在常规路线上的行驶速度明显高于传统车辆。
主倾斜机构中采用了 ELGOGLIDE 织物的免维护关节轴承。在稳定车身
的高动力系统（例如防倾杆）中，安装了免维护特殊关节轴承及专门研
发的波纹管密封。

耦合器
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应用 
陆地和海洋陆地和海洋

海上应用的特殊解决方案
农业机械中的滑动轴承
农业技术面临着提高生产力的巨大压力。借助舍弗勒可靠的
组件和系统解决方案，制造商得以降低整体成本。标准轴承
的产品系列已相当成熟。客户定制解决方案使其更加完善，

挖泥船

世界上最大的特种船，用于石油钻井平台的组装和拆卸

对滑动轴承的最高要求
即使在最困难的工作条件下，农业机械也必须经常昼夜不
停地高效生产和可靠运作。夏季的灰尘迫使轴承必须具有
良好的密封性。在春季和秋季，厚重的土壤对于所有机器
零件的机械强度是一种艰难的考验。  

在所有季节，持续的振动和强烈的冲击都属于日常的恒定
负荷。舍弗勒关节轴承专门为此而设计，在这些恶劣条件 
下为提高农业机械的效率和性能做出贡献。

挖泥船

尽管有时是非常规的，但胜在简便。我们一直特别重视良好
的密封性和安装的方便性。 

从挖泥船到石油平台的许多海上应用中都能找 
到舍弗勒关节轴承。
除了通常要求的最高承载能力，海上应用中的轴
承还必须耐腐蚀和防潮，并且在整个使用寿命内
完全免维护。为了确保这一点，舍弗勒提供使用 
特殊海洋防腐涂层的客户定制解决方案。为了 
满足高级安全法规，产品可经认证后再交货， 
例如通过劳埃德船级社 (Lloyds Register) 认证。

挖泥船是一种有或没有自身驱动装置的工作船，可从水底松
动固体物质。轴承承受管道和机身之间产生的旋转移动。为
了确保此类应用的轴承长寿命和低磨损，舍弗勒设计了一种
特殊的润滑槽系统。润滑槽的设计使润滑脂即使在小回转运
动时也能均匀分布，从而确保最佳的润滑效果。
海上地区的作业条件还要求特殊的防腐保护，同时保持最佳
的滑动性能。舍弗勒为此提供使用特殊涂层的客户定制解决
方案。这为客户保障了高运行可靠性和低维护成本。

车轮悬架

踏板和离合器

门枢

座椅系统

液压杠杆系统

扶手

耦合器

后视镜调整

雨刮系统

发动机罩铰链

转向机构
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应用 
基础设施建筑物中的轴承

ELGOGLIDE 桥梁轴承

圆柱滑动衬套

径向关节轴承

玻璃屋顶结构中的关节轴承

敏感交接点——无论在水上还是陆地上。 
这些轴承通常负载着数吨的重量，必须承受 
酷热和严寒，暴露在沙尘暴或腐蚀性海水中。 
有时甚至要求其具备抗震能力。

开合桥和吊桥

大坝的防洪闸门中装有关节轴承

装有关节轴承的屋顶玻璃

因为在桥梁应用中，如果是交通主干道，几乎没有时间进行
维护工作。例如港口桥梁往往一天要为航运交通开闭几次。
这意味着可动桥段所有支承点的工作都很繁重。 

不管是双开合桥还是液压桥、平衡桥或旋转桥结构：这种情
况下，原则上都需要使用 ELGOGLIDE 滑动织物的高性能滑
动轴承，因为这种轴承完全免维护且使用寿命长。 

轴承特别适用于小回转运动，但也允许轴向运动。 
这种轴承具有很高的额定载荷，使用寿命长，低维
护或免维护。

这种轴承结合了圆柱滑动轴承的优点，并具有补
偿回转运动和错位的能力。在桥梁中，这种情况
尤其发生在车行道的区域。在开合桥和旋转桥上，
径向关节轴承也用于液压缸的悬架。

对于经受风吹雨打的巨型屋顶建筑，关节轴承在钢结构中承
担了必要的运动和长度平衡。在所有情况下均推荐使用免维
护关节轴承。这样做的好处是显而易见的，毕竟重新润滑轴
承点只有高空杂技演员才能做到。
在许多应用场合，轴承的内圈孔也衬有 ELGOGLIDE。这样就
能轻松补偿角度运动，以及因天气条件而引起的几毫米范围
内的轴向长度变化。湿气（通常是所有轴承的大敌）在这里
无计可施，因为防潮的织物滑动层已经与钢支撑体牢固地 
结合在一起。另外，建筑应用中的轴承通常的设计标准为  
50 至 100 年的特长使用寿命。

圆柱滑动衬套

径向关节轴承

钢丝绳的悬吊 开合桥和主轴承上的液压缸

吊架

稳定器
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可再生能源

针对特定应用领域的 
特殊解决方案

风机叶片 
调节中的滑动轴承

您可以在我们的 
滑动轴承目录 (HG1) 中找到所 

有产品的详细信息。

太阳能应用中 
的滑动轴承

我们竭诚为您服务！

更多信息请访问： 
medias.schaeffler.com

为了控制风力涡轮机的功率，始终通过变桨轴承使叶片角度
最佳地适应风速。在液压驱动调节叶片角度的风力涡轮机中，
一般使用免维护的INA滑动轴承。必须确保所用轴承在所有
运行条件下都能可靠和均匀地调节叶片。

通过与来自 60 多个工业领域的客户紧密发展合作伙伴关
系，我们不断创造新的解决方案，然后将其转化为目录产
品。这些通常是随时可以安装的组件或完整的组件。如此将
周边设计立即纳入开发，从而避免对相邻的结构进行昂贵的
更改，使得整体解决方案对客户而言是经济的。
舍弗勒集团的全部技术力量已投入特殊解决方案的开发中，
例如： 
•	 材料和表面 

如果要在腐蚀性介质中使用滑动轴承，我们将使用特殊材
料和自行研发的涂层（例如 Corrotect）进行加工。 

•	 密封方案 
对于污染严重的环境，我们提供 RS-/TS 密封圈来完善我
们的滑动轴承。 

•	 状态监控 
状态监控是早期发现设备损坏和避免意外停机的可靠方
法。我们帮助您找到最适合 
您设备的监控解决方案。

我们很乐意为您提供咨询。

滑动轴承非常适合太阳能设备中缓慢
而精确的回转运动。这种轴承能承受 
较大的力，并适用于高单侧载荷和变化
载荷，例如由于风向变化引起的载荷。
这意味着，这种系统的长集束线可以以
十分之一毫米的精度追踪到太阳的东
西向日行。 
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