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q1  THG
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Vorteile
• kompakte Bauform
• robust

Normen
• IEC 60601-1

e1  Technische Daten THG
Merkmal Einheit THG10–BA,

THG11–BA
THG10–CA,
THG11–CA

THG10–BD,
THG11–BD

THG10–CD,
THG11–CD

Nenndruckkraft N 2000 1000 2000 1000
Nennzugkraft N 0 0 0 0
Querlast Nm ≤ 250 1) ≤ 120 1) ≤ 1000 1) ≤ 450 1)

Geschwindigkeit (Volllast bis Leerlauf) mm/s 5 … 7 12 … 15 5 … 7 12 … 15
Version der Hubsäule (Anzahl der
Führungsrohre)

- 2‑teilig 2‑teilig 3‑teilig 3‑teilig

Hub S mm 200 … 700 200 … 700 200 … 700 200 … 700
Einbaulänge L mm S + 270 S + 270 S + 180 S + 180
Spannung V DC 24 24 24 24
Leistungsaufnahme W 120 120 120 120
Stromaufnahme A 5 5 5 5
Einschaltdauer, intermittierender
Betrieb

min EIN: 1 min / 
AUS: 9 min

EIN: 1 min / 
AUS: 9 min

EIN: 1 min / 
AUS: 9 min

EIN: 1 min / 
AUS: 9 min

Umgebungstemperatur bei Betrieb °C +10 … +40 +10 … +40 +10 … +40 +10 … +40
°F +50 … +104 +50 … +104 +50 … +104 +50 … +104

IP‑Schutzart – IP30 IP30 IP30 IP30
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Merkmal Einheit THG10–BA,
THG11–BA

THG10–CA,
THG11–CA

THG10–BD,
THG11–BD

THG10–CD,
THG11–CD

Schutzklasse IEC 61140 – SELV SELV SELV SELV
Art der Ansteuerung – elektrisch elektrisch elektrisch elektrisch
Masse kg 8 … 14 8 … 14 8 … 14 8 … 14

1) Details siehe Querlastdiagramm

Maßzeichnungen

q2  Abmessungen THG, 2‑teilige Führungsrohreinheit
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S Hub L Einbaulänge, ohne
Befestigungsplatten

1 Basisplatte 2 Gewinde für Befestigungsschrauben
3 obere Befestigungsplatte, nicht im

Lieferumfang
4 untere Befestigungsplatte, nicht im

Lieferumfang
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q3  Abmessungen THG, 3-teilige Führungsrohreinheit

180

10

150

97

10

180
150

113

129L ±2

S ±2

4× M6×25

9 Nm

2

4× M6×25

9 Nm

2

4

1

1

3

001CF153

S Hub L Einbaulänge, ohne
Befestigungsplatten

1 Basisplatte 2 Gewinde für Befestigungsschrauben
3 obere Befestigungsplatte, nicht im

Lieferumfang
4 untere Befestigungsplatte, nicht im

Lieferumfang
restliche Abmessungen wie bei Variante mit 2-teiliger Führungsrohreinheit

Befestigungsplatten sind nicht im Lieferumfang enthalten und separat als
Zubehör erhältlich.
Befestigungsschrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten und separat als
Zubehör erhältlich.

Anschlusspläne
Das Anschlussdiagramm ist nur gültig für THG11. THG10 muss mit einer
Steuereinheit BCU, MCU, SCU oder VCU betrieben werden.
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q4  Anschlussdiagramm THG
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Geeignete Steuereinheiten und Zubehör

e2  Geeignete Steuereinheiten und Bedienelemente
Bedienelement Steuereinheit
Bezeichnung Schalter SCU VCU BCU MCU
EHA1 M – – – ✓
EHA3 M ✓ ✓ ✓ –
STF F – – – ✓
STJ F ✓ ✓ ✓ –
STA T – – – ✓
STE T ✓ ✓ ✓ –

M Handschalter
F Fußschalter
T Tischschalter
✓ geeignet
– nicht geeignet
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Leistungsdiagramme

q5  Geschwindigkeit-Last-Diagramm THG
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q6  Strom-Last-Diagramm THG
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I Stromaufnahme F Last

Sicherheitsfaktor unter Lastbedingungen

q7  Sicherheitsfaktor unter Lastbedingungen
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SF Sicherheitsfaktor S Hub
Ablesebeispiel für Sicherheitsfaktor SF = 4
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Querlastdiagramme

q8  Querlastdiagramm THG1..–BD
F [N]
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F Last a Lastabstand von der Säulenmitte
S Hub in mm 1 Überlastbereich
2 idealer Lastbereich 3 Unterlastbereich

q9  Querlastdiagramm THG1..–CD
F [N]
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F Last a Lastabstand von der Säulenmitte
S Hub in mm 1 Überlastbereich
2 idealer Lastbereich 3 Unterlastbereich
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q10  Querlastdiagramm THG1..–BA, THG1..–CA
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F Last a Lastabstand von der Säulenmitte
1 Überlastbereich 2 idealer Lastbereich
3 Unterlastbereich

Zubehör

e3  Zubehör THG
Zubehör Bestellbezeichnung Bestellnummer
Obere Befestigungsplatte für 2‑teilige Führungsrohreinheit SPL-264265 0125688
Untere Befestigungsplatte für 2‑teilige Führungsrohreinheit SMT-264363 0124814
Obere Befestigungsplatte für 3‑teilige Führungsrohreinheit SPL-264265 0125688
Untere Befestigungsplatte für 3‑teilige Führungsrohreinheit SPL-264237 0125622
Befestigungsschraube für Befestigungsplatte, M6×30 (4 Schrauben/
Platte erforderlich)

ZBE–510709 0125560
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Bestellbezeichnung

q11  Bestellbezeichnung THG

Typ

0
1 DC 24 V mit integrierter Stromabschaltung, auf Anfrage erhältlich

DC 24 V

Last
2000 N
1000 N, auf Anfrage erhältlichC

B

Führungsrohreinheit
A 2-teilig

Spannung

Hub S
2
3
4
5
6 600 mm

500 mm
400 mm
300 mm
200 mm

Option
0
A Single-Hall-Encoder, 8 Impulse, Kabel mit Klinkenstecker

Keine Option

D 3-teilig

7 700 mm

Kabel/Anschlussstecker
1 Gerades Kabel 1,0 m, Klinkenstecker, 

auf Anfrage erhältlich
Gerades Kabel 2,3 m, Klinkenstecker
Spiralkabel, 0,6 m, Klinkenstecker, 
auf Anfrage erhältlich
Gerades Kabel 1,0 m, 8‑poliger DIN-Stecker
Gerades Kabel 2,3 m, 8‑poliger DIN-Stecker
Spiralkabel, 0,6 m, 8‑poliger DIN-SteckerB

4
3

A
2

B

C

D

E

F

G Kabeldurchführung, Dual-Hall-Encoder, Kabel mit 8‑poligem DIN-Stecker, 
auf Anfrage erhältlich

Dual-Hall-Encoder, Kabel mit 8‑poligem DIN-Stecker, 
auf Anfrage erhältlich

Kabeldurchführung, Potentiometer (nur 3-teilige Führungsrohreinheit),
auf Anfrage erhältlich

Kabeldurchführung, Single-Hall-Encoder, 8 Impulse, Kabel mit Klinkenstecker,
auf Anfrage erhältlich

Kabeldurchführung, 5 × 0,75 mm², oben +160 mm, unten +800 mm,
auf Anfrage erhältlich

Potentiometer, 1 kΩ, 2 Watt, 0,25 % Linearität, 10 Umdrehungen
(nur 3-teilige Führungsrohreinheit), auf Anfrage erhältlich

THG 0002A01 –– 01B

001D14D5
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