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1 Om denne bruksanvisningen │ 1

Denne veiledningen er å anse som en bestanddel av produktet, og inneholder
viktig informasjon. Les den grundig før bruk og overhold anvisningene nøyaktig.

Veiledningen er opprinnelig skrevet på tysk. Alle andre språk er oversatt fra
originalspråket.

1.1 Symboler og skilt │

Symboler for advarsler, forbud og påbud er definert i henhold til DIN EN ISO 7010
eller DIN 4844-2.

e1  Varselsymboler, forbudssymboler og påbudssymboler
Symboler og forklaringer

Bruk vernehansker

Bruk vernesko

1.2 Tilgjengelighet │

En aktuell versjon av denne veiledningen finner du på:
https://www.schaeffler.de/std/1FB3

Forsikre deg om at denne veiledningen til enhver tid er fullstendig og leselig, og at
den alltid er tilgjengelig for alle personer som skal transportere, montere,
demontere, idriftsette, benytte eller vedlikeholdet produktet.

Oppbevar veiledningen på et trygt sted slik at det alltid er tilgjengelig for oppslag.

1.3 Juridiske merknader │

Informasjonen i denne veiledningen var oppdatert ved publiseringstidspunktet.

Uautoriserte forandringer samt ikke forskriftsmessig bruk av produktet er ikke
tillatt. Schaeffler fraskriver seg alt ansvar i slike tilfeller.

1.4 Bilder │

Bildene i denne veiledningen kan være prinsippskisser, og avvike fra det leverte
produktet.

1.5 Ytterligere informasjon │

Ved spørsmål om montering kan du ta kontakt med din lokale kontaktperson hos
Schaeffler.

https://www.schaeffler.de/std/1FB3
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2 Generelle sikkerhetsbestemmelser │ 2

2.1 Forskriftsmessig bruk │

Oppvarming av valselagre og andre ferromagnetiske emner.

2.2 Ikke-forskriftsmessig bruk │

Oppvarmingsapparatet må ikke benyttes i eksplosjonsfarlige omgivelser.

2.3 Kvalifisert personale │

Operatørens forpliktelser:
• Sikre at kun kvalifisert og autorisert personale utfører aktivitetene som er

beskrevet i denne veiledningen.
• Sikre at det benyttes personlig verneutstyr.

Kvalifisert personale oppfyller følgende kriterier:
• De har den påkrevde kunnskapen om produktet, f.eks. fra kursing i håndtering

av produktet
• De har fullstendig kjennskap til innholdet i denne veiledningen, og særlig

sikkerhetsanvisningene
• De har kunnskap om relevante nasjonale forskrifter

2.4 Sikkerhetsinnretninger │

For å beskytte brukeren og oppvarmingsapparatet, er følgende
sikkerhetsinnretninger tilgjengelig:
• Et overhetingsvern avbryter oppvarmingen hvis en fastlagt temperatur i

oppvarmingsapparatet overskrides.
• Et overspenningsvern avbryter oppvarmingen hvis det foreligger for høy

nettspenning eller en kortslutning i induktorene.

2.5 Verneutstyr │

For visse arbeidsoppgaver med produktet kreves bruk av personlig verneutstyr.
Det personlige verneutstyret består av:

e2  Påkrevet personlig verneutstyr
Personlig verneutstyr Påbudstegn iht. DIN EN ISO 7010
Vernehansker

Vernesko
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2.6 Sikkerhetsforskrifter │

Apparatet må kun brukes i omgivelsesforhold som er angitt i de tekniske
spesifikasjonene.

Vedlikeholdsarbeid og reparasjoner må bare utføres av kvalifisert personale.

Strømforsyningen må være i samsvar med de tekniske spesifikasjonene for den
enkelte apparatversjonen.

2.7 Farer │

Ved drift av induksjonsanlegg kan det prinsipielt oppstå fare i forbindelse med
elektromagnetiske felter, elektromagnetisk spenning og varme komponenter.

2.7.1 Livsfare │

Livsfare pga. elektromagnetiske felter
Fare for hjertestans for personer med pacemaker

▸ Unngå opphold i fareområdet under drift.

2.7.2 Fare for personskader │

Fare for personskader pga. elektromagnetiske felter
Fare for hjerterytmeforstyrrelser og vevskader

▸ Opphold i det elektromagnetiske feltet må være så kort som mulig.

Fare for forbrenninger for personer som bærer ferromagnetiske gjenstander

▸ Personer som bærer ferromagnetiske gjenstander må ikke oppholde seg
innenfor direkte rekkevidde av apparatet.

Fare for personskader pga. emner som oppvarmes direkte eller
indirekte.
Fare for forbrenninger

▸ Bruk varmebestandige vernehansker opp til +250 °C under drift.
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3 Leveringsomfang │ 3

q1  Leveringsomfang MF-IDUCTOR

001A5DC8

Apparatet leveres som komplett sett med følgende innhold.
• Koffert
• MF-IDUCTOR
• Fleksibel induktor MF-INDUCTOR-2.3KW-2M-D3.5
• Strømkabel med IEC Lock, lengde 2,5 m
• Vernehansker, varmebestandige opptil +250 °C (+482 °F)
• Håndbok

Standardtilbehøret inngår i leveringsomfanget, mens spesialtilbehør kan bestilles
separat.

3.1 Transportskader │

▸ Undersøk produktet umiddelbart etter levering med henblikk på eventuelle
transportskader.

▸ Transportskader må reklameres overfor transportbedriften umiddelbart.

3.2 Feil eller mangler │

▸ Undersøk produktet umiddelbart etter levering med henblikk på eventuelle
synlige feil eller mangler.

▸ Feil eller mangler må umiddelbart reklameres overfor selgeren av produktet.
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4 Produktbeskrivelse │ 4

MF-IDUCTOR muliggjør presis oppvarming av komponenter for ikke-destruktiv
montering og demontering. Komponentene må være ferromagnetiske og bestå av
en avsluttet enhet. Eksempler kan være skruer, muttere og innvendige lagerringer.

Ulike induktorer står til disposisjon for oppvarming av en komponent.
• Fleksible induktorer
• Faste induktorer
• Induksjonsbane

4.1 Funksjonsprinsipp │

Et induktivt oppvarmingsapparat oppretter et elektromagnetisk felt i en
ferromagnetisk komponent ved hjelp av en induktor. Det elektromagnetiske feltet
oppretter en høy induksjonsstrøm med lav spenning i komponenten.
Induksjonsstrømmen varmer opp komponenten. Komponenter som ikke er
ferromagnetiske, forblir kalde.

4.2 Betjeningselementer │

Oppvarmingsapparatet betjenes med en vribryter og en betjeningstast.

q2  Betjeningselementer

1

2 Ytelsesinnstillinger:
1: P = 50 %
2: P = 75 %
3: P = 100 %
4: P = 100 %
5: P = 100 %
6: P = 100 %

T = 20 s
T = 20 s
T = 30 s
T = 60 s
T = 90 s
T = ∞

001A5E04

1 Vribryter 2 Driftstast

4.2.1 Vribryter │

Vribryteren kontrollerer effekten og varigheten på oppvarmingen.

Oppvarmingsvarigheten kan stilles inn i seks trinn. Detaljert informasjon om
oppvarmingsvarigheten finner du på produktetiketten.
• Trinn 1 til 5: Oppvarmingen skjer i hele den innstilte oppvarmingsvarigheten.
• Trinn 6: Oppvarmingen skjer helt til driftstasten slippes opp.

Drift av apparatet med redusert utgangseffekt kan forårsake en tikkelyd.

4.2.2 Driftstast │

Med driftstasten startes oppvarming av komponenten.
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4.3 LED-lampe │

På fremsiden av apparatet er det integrert en LED-lampe.

LED-lampen lyser under hele oppvarmingsprosessen.

LED-lampen blinker hvis det oppstår en feil u14|8.

4.4 Ventilator │

En integrert ventilator sørger for kjøling av oppvarmingsapparatet.

Ventilatoren er bare i drift når spenningsforsyningen er tilkoblet.

Ventilatoren begynner kjølingen når driftstasten trykkes, og er i drift i hele
oppvarmingsperioden.

Etter oppvarmingen av komponenten forblir ventilatoren i drift helt til en intern
temperatur underskrides. La apparatet være koblet til spenningsforsyningen helt
til ventilatoren slår seg av automatisk.

4.5 Spenningsforsyning │

Apparatet har en tilkoblingskabel med strømplugg.

Apparatet har ingen intern strømsikring. Koble alltid apparatet til en sikring med
minst 5 A og maksimalt 16 A.

Bruk av en ekstern spenningsforsyning er tillatt på følgende betingelser:
• Den eksterne spenningsforsyningen har tilstrekkelig effekt.
• Utgangsspenningen på den eksterne spenningsforsyningen har en ren

sinusbølge i frekvensområdet mellom 50 Hz og 60 Hz.

5 Lagring │ 5

Oppvarmingsapparatene leveres i en transportboks og lagringsboks.
Oppvarmingsapparatet bør så langt mulig oppbevares i transportboksen og
lagringsboksen den ble levert i.

Oppvarmingsapparatet må lagres i tørre omgivelser.
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6 Idriftsetting │ 6

6.1 Tilkobling av induktorer │

ü Det må bare benyttes induktorer som er i tråd med produsentens
spesifikasjoner.

ü Induktoren må ikke være skadet.

ü Følg alle anvisninger og forskrifter i bruksanvisningen for induktoren.

▸ Trykk på sidetastene på oppvarmingsapparatet.

▸ Stikk de ledige endene på induktoren inn i åpningene på fremsiden av
apparatet.

▸ Slipp opp sidetastene

▸ Kontroller at forbindelsen mellom induktoren og oppvarmingsapparatet sitter
godt fast.

» Induktoren er klar til drift.

q3  Tilkobling av induktorer

001A78B7
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6.2 Tilkobling av strømkabelen │

Apparatet har ingen hovedbryter, og står under spenning så snart
spenningsforsyningen er opprettet.

ü Tilkoblingskabelen må være uten tegn til skader.

ü Strømpluggen må være uten tegn til skader.

ü Spenningsforsyningen må være i tråd med de tekniske spesifikasjonene.

▸ Sett tilkoblingskabelen i den tiltenkte åpningen på baksiden av apparatet.

▸ Sett strømpluggen i en egnet stikkontakt.

▸ Legg strømkabelen slik at det ikke oppstår snublefare.

» Apparatet er klart til bruk.

q4  Tilkobling av strømkabelen

001A7887
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7 Drift │ 7

Når idriftsettingen er fullført, kan apparatet brukes til oppvarming av
ferromagnetiske komponenter.

7.1 Oppvarming av en komponent │

q5  Eksempel på påsetting av en fleksibel induktor

001A5E18

ü Personer som bærer ferromagnetiske gjenstander, må ikke oppholde seg
innenfor direkte rekkevidde av apparatet.

ü Bruk varmebestandige hansker opp til +250 °C for å unngå forbrenninger.

ü Et tilsmusset emne må rengjøres for å unngå røykutvikling.

ü Ved bruk av en fast induktor: Bruk en induktor som omslutter gjenstanden
som skal varmes opp med minst mulig avstand.

ü Ved bruk av en fleksibel induktor: Omslutt gjenstanden som skal varmes opp
med så få viklinger som mulig.

ü Induktoren må ikke være skadet.

▸ Sett vribryteren på ønsket trinn for å stille inn oppvarmingsvarigheten.

▸ Posisjoner induktoren på komponenten som skal varmes opp.

▸ Induktoren må ikke berøre komponenten som skal varmes opp uten isolering.

▸ Trykk på driftstasten

› Oppvarmingen av komponenten begynner

› I trinn 1 til 5 avsluttes oppvarmingen automatisk når oppvarmingsvarigheten
er over.

› Ved trinn 6 utføres oppvarmingen helt til driftstasten slippes opp eller til
overopphetingsvernet aktiveres.

▸ Fjern induktoren fra den oppvarmede komponenten.

» Komponenten er varmet opp.
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Drift av apparatet med redusert utgangseffekt kan forårsake en tikkelyd.

7.2 Kjøle ned oppvarmingsapparat og induktor │

MF-IDUCTOR og induktoren blir varme under drift.

For å beskytte MF-IDUCTOR og induktoren mot skader, må den avkjøles etter drift.

MF-IDUCTOR og induktoren som anvendes må først legges til lagring etter
avkjøling.

Etter oppvarmingen av komponenten forblir ventilatoren i drift helt til en intern
temperatur underskrides. La apparatet være koblet til spenningsforsyningen helt
til ventilatoren slår seg av automatisk.

8 Feilutbedring │ 8

En feil vises ved at LED-lampen blinker når driftstasten trykkes.

e3  Feilutbedring
Feil Mulig årsak Tiltak
Overopphetingsvern Svikt på ventilatoren La apparatet nedkjøles. La

apparatet være koblet til
spenningsforsyningen helt til
ventilatoren slår seg av.

Luftinntakene er lukket eller
tildekket.

Frigjør luftinntakene.
La apparatet nedkjøles. La
apparatet være koblet til
spenningsforsyningen helt til
ventilatoren slår seg av.

Bruk av ikke-autoriserte
induktorer.

La apparatet nedkjøles. La
apparatet være koblet til
spenningsforsyningen helt til
ventilatoren slår seg av.
Bruk bare originalt tilbehør og
originale reservedeler.

Overspenningsvern For høy spenning i strømnettet. Kontroller om
spenningsforsyningen er i tråd
med angivelsene i
produktbeskrivelsen.

Kortslutning eller jordslutning
på induktorene.

Kontroller induktoren med
henblikk på eventuelle skader.
Hvis isolasjonsmantelen er
skadet, må induktoren skiftes
ut.

For mange viklinger rundt
komponenten som skal varmes
opp ved bruk av en fleksibel
induktor.

Reduser antall viklinger rundt
komponenten som skal varmes
opp.
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9 Reparasjoner │ 9

Reparasjoner må bare utføres av produsenten eller av en fagforhandler som er
godkjent av produsenten.

Ta kontakt med forhandleren dersom du har inntrykk av at apparatet ikke fungerer
korrekt.

10 Vedlikehold │ 10

Vedlikeholdsarbeid og reparasjoner må bare utføres av kvalifisert personale.

Apparatet er vedlikeholdsfritt.

Rengjør apparatet med en tørr klut.

Ikke bruk løsemidler. Disse kan skade apparatet eller nedsette funksjonsevnen.

11 Ta ut av drift │ 11

Ta apparatet ut av drift dersom det ikke benyttes regelmessig.

▸ Skill oppvarmingsapparatet fra spenningsforsyningen.

▸ Koble induktoren fra oppvarmingsapparatet.

12 Avfallsbehandling │ 12

Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering.
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13 Tekniske spesifikasjoner │ 13

e4  Tekniske spesifikasjoner
Egenskap MF-IDUCTOR-1.2KW MF-IDUCTOR-2.0KW MF-IDUCTOR-2.3KW
Strømforsyning 230 V 120 V 230 V
Merkestrøm 6 A 15 A 10 A
Utgangseffekt 1,2 kW 2,0 kW 2,3 kW
Frekvens 50 Hz til 60 Hz 50 Hz til 60 Hz 50 Hz til 60 Hz
Frekvensområde 30 kHz til 65 kHz 30 kHz til 65 kHz 30 kHz til 65 kHz
Kapslingsgrad IP20 IP20 IP20
Termisk beskyttet ja ja ja
Feilmelding ja ja ja
Ventilator ja ja ja
LED-lampe ja ja ja
Lengde 150 mm 150 mm 150 mm
Bredde 490 mm 490 mm 490 mm
Høyde 390 mm 390 mm 390 mm
Vekt 1,4 kg 1,4 kg 1,4 kg
Omgivelsestemperatur −5 °C til +40 °C −5 °C til +40 °C −5 °C til +40 °C

+23 °F til +104 °F +23 °F til +104 °F +23 °F til +104 °F
Luftfuktighet 0% til 90 % 0% til 90 % 0% til 90 %

13.1 Tilgjengelige modeller │

e5  Modeller
Betegnelse Spenningsforsyni

ng
Merkestrøm Utgangseffe

kt
Sertifikat

V A kW
MF-IDUCTOR-1.2KW-230V 230 6 1,2 CE
MF-IDUCTOR-1.2KW-230V-UK 230 6 1,2 UKCA
MF-IDUCTOR-2.0KW-120V 120 15 2,0 CE
MF-IDUCTOR-2.0KW-120V-UK 120 15 2,0 UKCA
MF-IDUCTOR-2.0KW-120V-US 120 15 2,0 UL/CSA
MF-IDUCTOR-2.3KW-230V 230 10 2,3 CE
MF-IDUCTOR-2.3KW-230V-UK 230 10 2,3 UKCA

13.2 Samsvarserklæring │

See also

2 Samsvarserklæring [} 17]
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13.2.1 Samsvarserklæring │

CE-SAMSVARSERKLÆRING
Vi erklærer herved at produktet som er beskrevet nedenfor, overholder de gjeldende helse- 
og sikkerhetskravene i EU-direktivet på grunn av dets utforming og konstruksjon, samt i 
den versjonen vi har satt i trafikk. Denne erklæringen mister sin gyldighet ved en endring av 
produktet som ikke er avtalt med oss.

Induktivt varmeapparat
■ MF-IDUCTOR-1.2KW-230V
■ MF-IDUCTOR-2.3KW-230V
■ MF-IDUCTOR-2.0KW-120V
■ EMC-direktiv 2014/30/EU
■ Lavspenningsdirektivet 2014/35/EU
■ RoHS-direktivet 2011/65/EU, vedlegg II endret ved 

direktiv 2015/863/EU

■ EN 55011 (2009) + A1 (2010): Ledet og utstrålt utslipp
■ EN 61000-6-1 (2007): Interferensmotstand
■ EN 61000-3-2 (2014): Utslipp
■ EN 61000-3-3 (2013): Utslipp
■ EN 60335-1 (2020): Sikkerhet for elektriske apparater for 

hjemmebruk og lignende formål

Produktbetegnelse:
Produktnavn/type:

Oppfyller kravene i følgen- 
de direktiver:

Anvendte harmoniserte 
standarder:

Navn og adresse til fullmek- 
tig for teknisk dokumen- 
tasjon:

Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Georg-Schäfer-Straße 30
D-97421 Schweinfurt

H. van Essen
Managing Director 
Bega International BV

Sted, dato:
Vaassen, 01-03-2024
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14 Tilbehør │ 14

14.1 Fleksible induktorer │

q6  Fleksibel induktor

001A5E38

Fleksible induktorer med en lengde på 2,5 m til 3,5 m bør bare benyttes med de
kraftigere variantene MF-IDUCTOR-2.0KW eller MF-IDUCTOR-2.3KW, ettersom disse
induktorene hovedsakelig brukes for større og tyngre deler som krever høyere
effekt.

q7  MF-INDUCTOR-2.3KW-PAD-D3.5

001A5E98

e6  Tekniske spesifikasjoner MF-INDUCTOR
Betegnelse P tmax L D dmin Tmax m Bestillingsnummer

kW min m mm mm °C °F kg
MF-INDUCTOR-2.3KW-1.1M-D3.5 1,2…2,3 ∞ 1,1 3,5 25 650 1202 0,2 300277180-0000-01
MF-INDUCTOR-2.3KW-2M-D3.5 1,2…2,3 ∞ 2,0 3,5 25 650 1202 0,3 300281161-0000-01
MF-INDUCTOR-2.3KW-2.5M-D3.5 2,0…2,3 ∞ 2,5 3,5 25 650 1202 0,3 300277164-0000-01
MF-INDUCTOR-2.3KW-3M-D3.5 2,0…2,3 ∞ 3,0 3,5 25 650 1202 0,4 300276508-0000-01
MF-INDUCTOR-2.3KW-3.5M-D3.5 2,0…2,3 ∞ 3,5 3,5 25 650 1202 0,5 300276494-0000-01
MF-INDUCTOR-2.3KW-PAD-D3.5 1,2…2,3 ∞ – 3,5 – 150 302 0,2 300276486-0000-01

dmin mm Minste emnediameter
D mm Utvendig diameter
L m Lengde
m kg Masse
P kW Generatoreffekt
tmax min Maksimal driftstid
Tmax °C eller °F Maksimal temperatur
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14.2 MF-IDUCTOR-1.2KW-D3.5-Set │

Settet MF-IDUCTOR-1.2KW-D3.5-Set består av 9 faste induktorer og er ment for
bruk med MF-IDUCTOR-1.2KW.

q8  MF-IDUCTOR-1.2KW-D3.5-Set

001A5EB8

e7  Tekniske spesifikasjoner for induktorsett
Betegnelse Stk. P tmax L D dmin d n Tmax Bestillingsnummer

kW min mm mm mm - - °C °F
18M08-150 1 1,2 ∞ 150 3,5 18 M8 3,5 325 617 300277199-0000-01
23M10-150 1 1,2 ∞ 150 3,5 23 M10 3,5 325 617
23M10-250 1 1,2 ∞ 250 3,5 23 M10 3,5 325 617
26M12-200 1 1,2 ∞ 200 3,5 26 M12 3,5 325 617
32M16-200 1 1,2 ∞ 200 3,5 32 M16 3,5 325 617
40M20-200 1 1,2 ∞ 200 3,5 40 M20 3,5 325 617
47M24-240 1 1,2 ∞ 240 3,5 47 M24 2,5 325 617
52M30-240 1 1,2 ∞ 240 3,5 52 M30 2,5 325 617
U-INDUCTOR160-600 1 1,2 ∞ 600 3,5 - - 0,5 325 617

P kW Generatoreffekt
tmax min Maksimal driftstid
L mm Lengde
D mm Utvendig diameter
dmin mm Minste emnediameter
d – Nominell størrelse metrisk

mutter
n – Antall viklinger
Tmax °C eller °F Maksimal temperatur
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14.3 MF-IDUCTOR-2.3KW-D3.5-Set │

Settet MF-IDUCTOR-2.3KW-D3.5-Set består av 9 faste induktorer og er ment for
bruk med alle tilgjengelige effektvarianter av MF-IDUCTOR.

q9  MF-IDUCTOR-2.3KW-D3.5-Set

001A5ED8

e8  Tekniske spesifikasjoner for induktorsett
Betegnelse Stk. P tmax L D dmin d n Tmax Bestillingsnummer

kW min mm mm mm - - °C °F
18M08-150P+ 1 2,0…2,3 ∞ 150 3,5 18 M8 3,5 325 617 300277172-0000-01
23M10-150P+ 1 2,0…2,3 ∞ 150 3,5 23 M10 3,5 325 617
23M10-250P+ 1 2,0…2,3 ∞ 250 3,5 23 M10 5,5 325 617
26M12-200P+ 1 2,0…2,3 ∞ 200 3,5 26 M12 5,5 325 617
32M16-200P+ 1 2,0…2,3 ∞ 200 3,5 32 M16 5,5 325 617
40M20-200P+ 1 2,0…2,3 ∞ 200 3,5 40 M20 5,5 325 617
47M24-240P+ 1 2,0…2,3 ∞ 240 3,5 47 M24 5,5 325 617
52M30-240P+ 1 2,0…2,3 ∞ 240 3,5 52 M30 5,5 325 617
U-INDUCTOR160-600 1 2,0…2,3 ∞ 600 3,5 - - 0,5 325 617

P kW Generatoreffekt
tmax min Maksimal driftstid
L mm Lengde
D mm Utvendig diameter
dmin mm Minste emnediameter
d – Nominell størrelse metrisk

mutter
n – Antall viklinger
Tmax °C eller °F Maksimal temperatur



Tilbehør│14

Schaeffler BA 85  |  21

14.4 Vernehansker │

Leveringsomfanget inkluderer vernehansker som er varmebestandige opptil
+250 °C (+482 °F). Vernehansker med varmebestandighet opptil +300 °C
(+572 °F) kan bestilles som tilbehør.

q10  Vernehansker, varmebestandige

001A8E47

e9  Vernehansker, varmebestandige
Betegnelse Beskrivelse Tmax Bestillingsnummer

°C °F
GLOVES-250C Vernehansker, varmebestandige 250 482 300966903-0000-10
GLOVES-300C Vernehansker, varmebestandige 300 572 300966911-0000-10

Tmax °C eller °F Maksimal temperatur
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